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Heavy Duty Strut Beam Clamp

CARACTERISTICAS

Suitable for strut mounting

ESPECIFICAGOES

Numero de catalogo Numero do Material Acabamento Espessura do B Torque
artigo flange (FT) (TQ)
6120HD 330600 Ago Hot-Dip 3-33mm 60 30 N'm
Galvanized mm
6120S4 330610 Stainless Steel 304 (EN 3-33mm 60 30N'm
1.4301) mm
Strut Type A Static Load 1 F1 Static Load 2 F2
200 mm 4000 N 1100 N
300 mm 3000 N 750 N
cc 400 mm 2250 N 550 N
500 mm 1800 N 450N
600 mm 1500 N 350 N
200 mm 7000 N 3250 N
300 mm 7000 N 2250 N
AA 400 mm 7000 N 1750 N
500 mm 5500 N 1400 N
600 mm 4500 N 1150 N
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https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efs6120hd
https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efs6120s4
https://www.nvent.com/caddy
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Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugdo do produto e

materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estéo disponiveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagdo incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opgao 1 — Apoio ao cliente
Opgao 2 — Assisténcia
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