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Sistema de iluminacao nVent CADDY Speed

Link com suporte para pistola de pregos

O sistema de iluminagdo nVent CADDY Speed Link com
suporte para pistola de pregos inclui um comprimento pré-
cortado (1Tm e 2m) de cabo de ago de Tmm, rebitado a um
suporte angular concebido para fixagao direta, juntamente
com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrabaixo. Os
empreiteiros podem instala-lo de forma rapida e segura
em tetos de betdo utilizando uma vasta gama de pistolas
de pregos para suportar e fixar iluminagdes e sinalética.

CARACTERISTICAS

O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de
bloqueio e um suporte de encaixe da pistola de pregos
para betdo

Encaixa no bocal de pistolas de pregos a gas ou a bateria,
permitindo a instalagao sem utilizagdo das maos na
estrutura ou no solo com a utilizagdo de um poste

Suporte angular com perna mais comprida para maior
espago para ferramentas

Fixagao rapida e facil a plataformas de betdo, ago ou
metal compdsito

Static Load Safety Factor: 5:1
Acabamento: Electrogalvanized
Material: Aco;Brass

ESPECIFICAGOES

Numero de catdlogo Numero do artigo Wire Rope Diameter Wire Rope Length A B Static Load
CLP1L1GBSF 196091 Tmm Tm 38mm 255mm 100N
CLPTL2GBSF 196092 Tmm 2m 38mm 255 mm 100N

Espessura (T): 6.5mm

Largura (W): 12.5mm
Altura (H): 21T mm
Angulo (a): 60°
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https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efsclp1l1gbsf
https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efsclp1l2gbsf
https://www.nvent.com/caddy

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A carga estatica representa a carga estatica do conjunto de encaixe da pistola de pregos. Consulte o fabricante dos pregos

para avaliar a carga estatica dos mesmos e o tipo de betdo utilizado para a instalagdo. A carga maxima corresponde a carga
estatica mais baixa indicada pelo fabricante dos pregos ou a carga publicada para o conjunto.

O encaixe € compativel com as pistolas de pregos BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA
40E, 800E, 700, 1000 ou equivalentes.
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Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugédo do produto e
materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrugdo estdo disponiveis em www.nVent.com e com nossos
representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalacao inadequada, uso incorreto, aplicagéo incorreta ou outra falha
qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos
a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
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