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PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod

CARACTERISTICI

Light duty with two holes and one nut/adapter

SPECIFICATII
Table 1/2
Numar de catalog Article Material Finish Rod Size Length Width
Number (RS) (L) (W)
PBRM10L120 587160 Otel Electrogalvanize 10 120mm 40 mm
d
PBRM10L80 587135 Otel Electrogalvanize 10 80mm 30 mm
d
PBRM12L120 587165 Otel Electrogalvanize 12 120mm 40 mm
d
PBRM8M10L120 587140 Otel Electrogalvanize 8,10 120mm 40 mm
d
PBRM8M10L70S6 587175 Stainless Steel 316 (EN 8,10 70mm 33 mm
1.4407)
PBRM8M10L80 587145 Otel Electrogalvanize 8,10 80mm 30 mm
d
Table 2/2
Numar de catalog Article Number Thickness (T) A B c
PBRM10L120 587160 4 mm 81T mm 18 mm 11T mm
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Numar de catalog
PBRM10L80
PBRM12L.120
PBRM8M10L120
PBRM8M10L70S6

PBRM8M10L80

DIAGRAMS

Article Number
587135
587165
587140
587175

587145

Thickness (T) A

3 mm 50 mm
4 mm 81 mm
4 mm 81 mm
2 mm 48 mm
3mm 50 mm

18 mm

18 mm

18 mm

170 mm

18 mm

9 mm

77T mm

77T mm

8 mm
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Produsele nVent trebuie instalate si utilizate numai asa cum este indicat in fisele de instructiuni si materialele de formare ale

nVent. Fisele de instructiuni sunt disponibile pe www.nvent.com si de la reprezentantul dvs. de servicii clienti nVent. O

instalare incorecta, o utilizare abuziva, o aplicare gresita sau orice alta lipsa de respectare completa a instructiunilor si

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietatii, la raniri corporale grave si moarte
si/sau poate anula garantia dvs.
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