\v/

=, S
n\/eﬂt | HOFFMAN We connect and protect

Dulap industrial cu design igienic, HDF

Dulapul industrial cu design igienic din gama HDF nVent
HOFFMAN este conceput special pentru a proteja
echipamentele electrice in medii sanitare, care necesitd un
grad ridicat de curatenie, inclusiv in timpul procedurilor de
spalare la presiune si temperaturad ridicate si a
procedurilor de curatare la fata locului (CIP). Avand un
design fara gauri, suprafete cu scurgere automata si cu
finisaj neted si un grad ridicat de protectie, dulapurile
minimizeaza riscurile la adresa igienei si ajuta la
reducerea perioadelor de nefunctionare pentru o
productivitate crescuta.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

CARACTERISTICI

Material: Otel inoxidabil cu granularitate AISI 304L. Corp: Cadru 1,5 mm.: Usa 1,5 mm.: Contrapanou 2 mm.: Otel galvanizat
de 3 mm

Partea superioara inclinata spre fata la un unghi de 30 de grade previne lichidele si particulele din agregare sau acumulare.
Profilurile verticale si de adancime integrate, cu model de gauri, permit ajustarea contrapanourilor. Piulitele incastrate pe
baza permit montarea picioarelor de nivelare, disponibile ca accesorii

Pliat cu un unghiinclinat de 8 grade pe toate laturile. Deschidere de 120 de grade. Montat cu patru balamale, poate fi
montat pentru a se deschide din stdnga sau din dreapta. (Nu necesita prelucrare). Include cadru de usé cu model de orificii
de 25 mm

Balamale din otel placat cu zinc cu bolt demontabil. Balamalele usii montate in interior impiedica acumularea de particule,
facilitand astfel curatarea dulapului.

Garnitura din silicon albastru detasabild, dintr-o singura bucatg, cu colturi modelate, contribuie la asigurarea unei etansari
corespunzatoare, reducand posibilitatea patrunderii fluidului. Aceasta este, de asemenea, usor de inlocuit, curatat,
intretinut si instalat si rezista la culturile de bacterii si absorbtia de substante chimice. Siliconul este conform cu FDA 21
CFR 177.2600.

Blocare HD din otel inoxidabil AISI 316L cu garnitura din silicon albastru. Blocarea respecta standardul DIN EN 1672-
2:2009. Sistem de inchidere de tip espagnolette in 4 puncte. Nu interfereaza cu spatiul interior al dulapului

Dotarea standard nu include orificii pentru a evita riscurile la adresa igienei
Usa este echipata cu bolturi de impamantare sudate. Legarea la pdmant a cadrului poate fi realizata prin utilizarea ECF
Este conform cu IP66/69 | IK10

Otel inoxidabil cu granularitate 400, lustruit la Ra < 0,8 um
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Material:

Stainless Steel 304

Finish: Lustruit
Thickness: 1.5mm
Degree of Slope: 30°
SPECIFICATII
Numar de catalog Height Height 1 Width Depth Protection Rating Max Subpanel
Size
HDF18065 180Tm  2132m  600m 514m NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, 1694 x 694mm
m m m m IP69K, IP6OK
HDF18085 180Tm  2132m  800m 514m NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, 1694 x 694mm
m m m m IPEIK, IP69K
AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate si utilizate numai asa cum este indicat in fisele de instructiuni si materialele de formare ale
nVent. Fisele de instructiuni sunt disponibile pe www.nvent.com si de la reprezentantul dvs. de servicii clienti nVent. O
instalare incorecta, o utilizare abuziva, o aplicare gresita sau orice alta lipsa de respectare completa a instructiunilor si

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietatii, la raniri corporale grave si moarte
si/sau poate anula garantia dvs.
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