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Cofret de borne din otel, STE

Gama de cofrete de borne din otel inoxidabil nVent
HOFFMAN, STE, avand clasa de protectie IP66, este
disponibild in stoc cu mai multe dimensiuni diferite.
Cofretele din otel sunt adecvate pentru medii interioare
solicitante. Clasa de protectie IP66 inseamna ca
patrunderea apei si a prafului in dulap este impiedicatg,
mentinand echipamentele si componentele electrice din
interior in siguranta si evitand defectiunile si intreruperea
inutila a functionarii. Designul subtire al cofretului ajuta la
economisirea spatiului, iar balama usii la 180 de grade
oferd acces usor pentru operatori si pentru lucrarile de
intretinere de rutind. Cofretele includ si un sistem standard
de incuiere de siguranta.

CARACTERISTICI

Material: Otel de 1,2 mm.

Corp: Pliat si sudat cu cordon continuu. Patru orificii cu diametrul de 8,5 mm pentru fixarea pe perete. Patru bolturi M6 x
13 pentru fixarea profilurilor inferioare/contrapanourilor.

Usa: Cu balamaua Zamak durabild la 180 de grade, usa usor de instalat poate fi montatd pentru deschidere la stanga sau
la dreapta. Garnitura din poliuretan injectat asigura etansarea sigura.

Garnitura: Garniturd din poliuretan injectat.

Incuietoare: Zamak cu bac dublu de 3 mm personalizatd de nVent HOFFMAN, cu miscare la 90 de grade si cu mecanism
antivibratii.

Tmp&mantare: Bolturi de impamantare M8 x 18 mm in corp si capac, piulite M8, saibe de imp&mantare si etichete de
impamantare.

Finisaj: RAL 7035, acoperire cu vopsea structurata.
Livrare: Corp, usa, balama, incuietoare, cheie cu bac dublu de 3 mm din plastic si accesorii de montaj

Contrapanoul (BMP), profilurile DIN (BDR) si profilurile montate (BPP) trebuie comandate separat pentru a realiza

instalarea.

Material: Otel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035
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SPECIFICATII

Numar de catalog
STE151508
STE151512
STE202008
STE202012
STE203012
STE301508
STE301512
STE302008
STE302012
STE303012
STE402008
STE402012
STE403012

STE404012

AVERTIZARE

Height

150mm
150mm
200mm
200mm
200mm
150mm
150mm
200mm
300mm
300mm
200mm
200mm
300mm

400mm

Width

1750mm

150mm

200mm

200mm

300mm

300mm

300mm

300mm

200mm

300mm

400mm

400mm

400mm

400mm

Depth
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
120mm

120mm

Thickness

1

1

.2mm

.2mm

.2mm

2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

Produsele nVent trebuie instalate si utilizate numai asa cum este indicat in fisele de instructiuni si materialele de formare ale

nVent. Fisele de instructiuni sunt disponibile pe www.nvent.com si de la reprezentantul dvs. de servicii clienti nVent. O

instalare incorecta, o utilizare abuziva, o aplicare gresita sau orice alta lipsa de respectare completa a instructiunilor si

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietatii, la raniri corporale grave si moarte

si/sau poate anula garantia dvs.
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