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Kitul pentru montare pe perete din aluminiu (WAK) ofera
panouri usoare care sunt instalate manual si montate
pentru o protectie maxima, fard nevoia de prelucare in plus
pentru cofret. WAK oferd protectie exterioara in plus
pentru cofretele cu montare pe perete si imbunatateste
disiparea termica.

CARACTERISTICI

Disipare termica imbundtatita: Fantele pentru ventilare din kitul carcasei creeaza un flux de aer natural in jurul cofretului si
ajutd la mentinerea temperaturilor interne la un nivel stabil

Izolatie imbunatatita: Designul cu perete dublu si spatierea dintre carcasa si cofret imbundtdtesc semnificativ izolatia
termica

Material: Aluminiu AIMg3. Panou frontal: Panouri laterale 2 mm.: Panouri superioare si inferioare 2 mm.: 2 mm

Blocare: Element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu miscare la 90° si mecanism
antivibratii pe panoul inferior

Livrare: Kitul carcasei include panouri frontale, laterale, superioare si inferioare. Panoul inferior include elementul de
blocare

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPECIFICATII

Numar de catalog Height Width Depth Body Thickness Color Color Code
WAKO0403015 400mm 300mm 150mm 2mm Light Gray RAL 7035
WAKO0403021 400mm 300mm 210mm 2mm Light Gray RAL 7035
WAK0404021 400mm 400mm 210mm 2mm Light Gray RAL 7035
WAKO0505021 500mm 500mm 270mm 2mm Light Gray RAL 7035
WAK0604021 600mm 400mm 210mm 2mm Light Gray RAL 7035
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https://devinstance.nvent.com/ro-ro/hoffman/products/encwak0403015
https://devinstance.nvent.com/ro-ro/hoffman/products/encwak0403021
https://devinstance.nvent.com/ro-ro/hoffman/products/encwak0404021
https://devinstance.nvent.com/ro-ro/hoffman/products/encwak0505021
https://devinstance.nvent.com/ro-ro/hoffman/products/encwak0604021
https://www.nvent.com/hoffman

Numar de catalog
WAKQ0606021
WAK0606030
WAK0806030
WAKO0808030
WAK1008030
WAK1208040

WAK0504021

Height
600mm
600mm
800mm
800mm
1000mm
1200mm

500mm

Width

600mm

600mm

600mm

800mm

800mm

800mm

400mm

DETALIlI SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Depth

210mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm

210mm

Body Thickness
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm

2mm

Color

Light Gray
Light Gray
Light Gray
Light Gray
Light Gray
Light Gray

Light Gray

Color Code

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

Alte insertii sunt disponibile ca accesorii.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate si utilizate numai asa cum este indicat in fisele de instructiuni si materialele de formare ale

nVent. Fisele de instructiuni sunt disponibile pe www.nvent.com si de la reprezentantul dvs. de servicii clienti nVent. O

instalare incorecta, o utilizare abuziva, o aplicare gresita sau orice alta lipsa de respectare completa a instructiunilor si

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietatii, la raniri corporale grave si moarte
si/sau poate anula garantia dvs.
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