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BC200-CD ledning till balkklamma

DESIGN

Eliminerar distansbojning av kanaler
Géangat hél pa baksidan

Idealisk for elektriska, mekaniska och HVAC-applikationer

ON N0

SPECIFIKATIONER

Table 1/2
Katalognummer  Artikelnummer Material Yta Ytterdiameter (OD) Flanstjocklek (FT) Stangstorlek (RS)
BC200CD1B 182220 Stal Elférzinkat 19 -25mm 16 mm Max 6

Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer Vridmoment (TQ) Statisk belastning
BC200CD1B 182220 4 N'm 440N
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DIAGRAMS

VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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