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Balkklamma med vridbart faste

DESIGN

Svivelbalkklamma
Passar for montering pé lutande stalkonstruktioner

M10 mutter och bricka ingar
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SPECIFIKATIONER

Table 1/2
Katalognummer Artikelnummer  E-nummer Material Yta Flanstjocklek (FT) Vridmoment (TQ)
HB2 336030 1511500 Stal Elférzinkat 24 mm Max 6 N'm
Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer E-nummer Vinkel 1 (a1) Vinkel 2 (a2)
HB2 336030 1511500 45 ° Min 30 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stéllskruven maste momentdras péa I-balkens lutande sida.
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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North America
+1.800.753.9221

Option 1 — Customer Care
Option 2 — Technical
Support
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800 1890272
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tillhor respektive dgare. nVent férbehéller sig ratten att andra specifikationer utan foregaende meddelande.
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