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Stodarm for E4-kanal

SPECIFIKATIONER

Table 1/2
Katalognummer Artikelnummer Material Yta Hojd 1 (H1) Hojd 2 (H2) Bredd (W)
CE4SBEG 400046 Stél Elforzinkat 90mm 170mm 38 mm
Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer Tjocklek (T) A. B. C. X JA
CE4SBEG 400046 5mm 48 mm 39 mm 70mm  10x20mm 10 x 60 mm
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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tillhor respektive dgare. nVent férbehéller sig ratten att andra specifikationer utan foregaende meddelande.
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