
Kraftig rörklämma enligt din 3567

DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del

Material: Stål

SPECIFIKATIONER
Table 1/2

Katalognummer Artikelnummer Yta Ytterdiameter (OD) NB/DN Hålstorlek (HS) Bredd (W)

DIN021HD 400197 Varmförzinkat 21.3 mm 15 11.5 mm 30 mm

DIN021PL 400149 Standard 21.3 mm 15 11.5 mm 30 mm

DIN027HD 400199 Varmförzinkat 26.9 mm 20 11.5 mm 30 mm

DIN027PL 400151 Standard 26.9 mm 20 11.5 mm 30 mm

DIN034HD 400201 Varmförzinkat 33.7 mm 25 11.5 mm 30 mm

DIN034PL 400153 Standard 33.7 mm 25 11.5 mm 30 mm

DIN042HD 400203 Varmförzinkat 42.4 mm 32 11.5 mm 30 mm

DIN042PL 400155 Standard 42.4 mm 32 11.5 mm 30 mm

DIN048HD 400205 Varmförzinkat 48.3 mm 40 11.5 mm 30 mm

DIN048PL 400157 Standard 48.3 mm 40 11.5 mm 30 mm

DIN060HD 400208 Varmförzinkat 60.3 mm 50 14 mm 40 mm

DIN060PL 400160 Standard 60.3 mm 50 14 mm 40 mm
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Katalognummer Artikelnummer Yta Ytterdiameter (OD) NB/DN Hålstorlek (HS) Bredd (W)

DIN076HD 400210 Varmförzinkat 76.1 mm 65 14 mm 40 mm

DIN076PL 400162 Standard 76.1 mm 65 14 mm 40 mm

DIN089HD 400212 Varmförzinkat 88.9 mm 80 14 mm 40 mm

DIN089PL 400164 Standard 88.9 mm 80 14 mm 40 mm

DIN102HD 400214 Varmförzinkat 102 mm 90 18 mm 50 mm

DIN102PL 400166 Standard 102 mm 90 18 mm 50 mm

DIN114HD 400216 Varmförzinkat 114.3 mm 100 18 mm 50 mm

DIN114PL 400168 Standard 114.3 mm 100 18 mm 50 mm

Table 2/2

Katalognummer Artikelnummer Yta Ytterdiameter (OD) NB/DN Hålstorlek (HS) Bredd (W)

DIN140HD 400219 Varmförzinkat 139.7 mm 125 18 mm 50 mm

DIN140PL 400171 Standard 139.7 mm 125 18 mm 50 mm

DIN168HD 400222 Varmförzinkat 168.3 mm 150 18 mm 50 mm

DIN168PL 400174 Standard 168.3 mm 150 18 mm 50 mm

DIN219HD 400225 Varmförzinkat 219.1 mm 200 18 mm 50 mm

DIN219PL 400177 Standard 219.1 mm 200 18 mm 50 mm

DIN273HD 400229 Varmförzinkat 273 mm 250 23 mm 60 mm

DIN273PL 400181 Standard 273 mm 250 23 mm 60 mm

DIN323HD 400233 Varmförzinkat 323.9 mm 300 23 mm 60 mm

DIN323PL 400185 Standard 323.9 mm 300 23 mm 60 mm

DIN355HD 400234 Varmförzinkat 355.6 mm 350 23 mm 60 mm

DIN355PL 400186 Standard 355.6 mm 350 23 mm 60 mm

DIN406HD 400236 Varmförzinkat 406.4 mm 400 27 mm 70 mm

DIN406PL 400188 Standard 406.4 mm 400 27 mm 70 mm

DIN457HD 400238 Varmförzinkat 457 mm 450 27 mm 70 mm

DIN457PL 400190 Standard 457 mm 450 27 mm 70 mm

DIN508HD 400239 Varmförzinkat 508 mm 500 27 mm 70 mm

DIN508PL 400191 Standard 508 mm 500 27 mm 70 mm

DIN610HD 400241 Varmförzinkat 610 mm 600 27 mm 70 mm

DIN610PL 400193 Standard 610 mm 600 27 mm 70 mm

Table 1/2

Katalognummer Artikelnummer Tjocklek (T) A.

DIN021HD 400197 5 mm 58 mm

DIN021PL 400149 5 mm 58 mm
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Katalognummer Artikelnummer Tjocklek (T) A.

DIN027HD 400199 5 mm 64 mm

DIN027PL 400151 5 mm 64 mm

DIN034HD 400201 5 mm 72 mm

DIN034PL 400153 5 mm 72 mm

DIN042HD 400203 5 mm 82 mm

DIN042PL 400155 5 mm 82 mm

DIN048HD 400205 5 mm 88 mm

DIN048PL 400157 5 mm 88 mm

DIN060HD 400208 6 mm 108 mm

DIN060PL 400160 6 mm 108 mm

DIN076HD 400210 6 mm 122 mm

DIN076PL 400162 6 mm 122 mm

DIN089HD 400212 6 mm 136 mm

DIN089PL 400164 6 mm 136 mm

DIN102HD 400214 8 mm 166 mm

DIN102PL 400166 8 mm 166 mm

DIN114HD 400216 8 mm 178 mm

DIN114PL 400168 8 mm 178 mm

Table 2/2

Katalognummer Artikelnummer Tjocklek (T) A.

DIN140HD 400219 8 mm 204 mm

DIN140PL 400171 8 mm 204 mm

DIN168HD 400222 8 mm 232 mm

DIN168PL 400174 8 mm 232 mm

DIN219HD 400225 8 mm 284 mm

DIN219PL 400177 8 mm 284 mm

DIN273HD 400229 8 mm 348 mm

DIN273PL 400181 8 mm 348 mm

DIN323HD 400233 8 mm 398 mm

DIN323PL 400185 8 mm 398 mm

DIN355HD 400234 8 mm 432 mm

DIN355PL 400186 8 mm 432 mm

DIN406HD 400236 10 mm 498 mm

DIN406PL 400188 10 mm 498 mm

DIN457HD 400238 10 mm 548 mm
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Katalognummer Artikelnummer Tjocklek (T) A.

DIN457PL 400190 10 mm 548 mm

DIN508HD 400239 10 mm 600 mm

DIN508PL 400191 10 mm 600 mm

DIN610HD 400241 10 mm 710 mm

DIN610PL 400193 10 mm 710 mm

DIAGRAMS

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

 

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

 

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

 

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500
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