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Kraftigt remspanne

DESIGN

Clips for sakring av Fixo-bandinfastningar

For enkelt eller dubbelt lager av bandade oglor

Material: Rostfritt stal 302 (EN 1.4324)

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Artikelnummer E-nummer Rembredd

FXBB10S2 591250 10 mm

FXBB12S2 591260 12.7 mm

FXBB16S2 591270 16 mm

FXBB20S2 591280 0682621 20 mm
VARNING

nVent produkter ska installeras och anvandas endast sa som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgéngliga pa www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efsfxbb10s2
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efsfxbb12s2
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efsfxbb16s2
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efsfxbb20s2
https://www.nvent.com/caddy
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