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Latt push-in ankare

DESIGN

Utmarkt tillsammans med brandklassade clips och
klammer

Verktygsoberoende montering efter halborrning i betong

Brandklass R30-R120 for konstruktion av férankringar vid
exponering for brand

ETA godkéand for fastsattning i sprucken och intakt betong

R30 - R120

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Artikelnummer  Material Borrhalsdjup Halstorlek (HS) A.

SCMDSN 800070 Rostfritt stal 3071 (EN 1.4310) 36mm 6 mm 10 mm Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Med héldjup avses storsta djup, vilket bor justeras efter den infasta produktens tjocklek.

Den maximala belastningen per fixeringspunkt for flera anvandningsomraden for icke-strukturella applikationer kan,
beroende pa nationella foreskrifter, Den ligger under den godkédnda belastningen pa ankaret. De godkénda belastningarna per
fixeringspunkt regleras for respektive land i ETAG 001, del 6.

Total sakerhetsfaktor enligt ETAG 0071 inkluderad (Ym och Yf).

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673
Multiple use for non-structural applications

Part Number Cracked Concrete C20/25 Non-Cracked Concrete C20/25 Standard Embedment Depth

SCMDSN 0.032 kN 0.032 kN 35mm
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DIAGRAMS

VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.

North America Europe Europe APAC
+1.800.753.9221 Netherlands: Germany: Shanghai:
Option 1 — Customer Care +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technical France: Other Countries: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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