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nVent CADDY Rod Lock fjaderstal Rod hangare
med spik pistol faste

DESIGN

For upphangning av gangad stang utan behov av extra tillbehor
Komplett med inféringskonsol till spikpistol for betong

Klammer fast pd munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som mojliggor hands-off installation vid
konstruktionen eller frdn golvet med en stolpe

Vinkelkonsol med langre ben for verktygsdistans
Féasts snabbt och enkelt mot beldggning av betong, stal eller metallkomposit

Enkel konstruktion for fasttryckning gor att installatoren smidigt kan trycka den géngade stdngen genom monteringshalet
och som omedelbart haller fast konstruktionen i lage

Fortillverkade montage lyfts och lases enkelt pa plats, ekonomiskt och tidseffektivt
Fungerar med vissa géangskador och grader pa den gdngade stavdandan

Designen inkluderar en frigéringsmekanism som fungerar med en tang
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SPECIFIKATIONER
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Table 1/2

Katalognummer  Artikelnumm Material Yta Stangstorlek Hojd Bredd
er (RS) (H) (w)
4QTIGBSF 170896 Fjaderstal, Stal, nVent CADDY Armour, 6 48.7 66.8 mm
Nylon Elforzinkat mm
Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer A. B. Statisk belastning
4QTIGBSF 170896 46.4 mm 36 mm 330N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning representerar den statiska belastningen péa spikpistolinsatsen. Vanligen kontakta spikpistolstillverkaren for
att utvardera den statiska belastningen pa spiken och typen av betong som anvéands for installationen. Maximal belastning &r

den lagre av den statiska belastningen fran spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten fér montering.

Spikpistolinsatsen ar kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E,
700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast s som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgangliga p& www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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