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nVent CADDY Speed lank LD lasanordning

DESIGN

Minimal synlig paverkan genom lasanordning med lag
profil

Passar for 1,5 mm nVent CADDY Speed Link vajer

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Artikelnummer E-nummer Material Vajerdiameter Hojd (H) Bredd (W)

SLJR200 196008 1568175 Rostfritt stél, 304 (EN 1.4307) 1.5mm 19mm 127 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

1,5 mm ldsanordningar far endast anvdandas med SLCT5LT1000SP och SLC15L50MSP vajerspolar eller andra 1,5 mm nVent
CADDY Speed Link tillbehor. Anvand inte med annan vajer.
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efssljr200
https://www.nvent.com/caddy
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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