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We connect and protect

nVent CADDY Speed Link SLDM med

vaxlingsknapp

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, ldsanordning och
formonterad pinne

For infastning mot distanshél i olika konstruktioner eller
hanganordningar

Idealisk for upphangning av belysningsarmaturer
Slat ldsanordning med I&g profil ger mindre synlighet

Den nyckellosa l&sanordningen &r justerbar dven efter

installation
SPECIFIKATIONER
Table 1/2
Katalognummer Artikelnummer Material Yta Vajerdiameter Vajerlangd A.
SLDM615L2T 196044 Stal Elforzinkat 1.5 mm 2m 39 mm
Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer B. Statisk belastning
SLDM615L2T 196044 5mm 195N
Stangstorlek (RS): 6
Langd (L): 7mm
Hojd (H): 24.5 mm
Bredd (W): 9.2 mm

nVent.com/CADDY

1
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DIAGRAMS

VARNING

f

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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