
Fjäderbenets klämma

DESIGN

Balkclips för fastklämning av profilens öppna sida mot
balk

Passar för alla stagprofiler

Måste monteras i par

Stominfästning mot balkar för upphängning av nVent
CADDY Eristrut

Provad enligt FM®

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer Artikelnumm
er

E-
nummer

Material Yta Flänstjocklek
(FT)

Hålstorlek
(HS)

ZT605HD 313260 1500671 Stål Varmförzink
at

16 mm Max 13 mm

ZTA605 388080 1500635 Stål Varmförzink
at

16 mm Max 13 mm

ZTA605S6 387190 1500617 Rostfritt stål 316 (EN
1.4401)

16 mm Max 13 mm

Table 2/2

Katalognummer Artikelnummer E-nummer Längd (L) Tjocklek (T) Bredd (W) Statisk belastning Skruv ingår

ZT605HD 313260 1500671 49mm 6 mm 40 mm 2040N Ja

ZTA605 388080 1500635 49mm 6 mm 40 mm 2040N Nej

ZTA605S6 387190 1500617 49mm 6 mm 40 mm 2040N Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION
Angivna laster baseras på installation med 1/2" (M12) delar och stagprofil typ A.

 
We connect and protect
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszt605hd
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszta605
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszta605s6
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszt605hd
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszta605
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efszta605s6
https://www.nvent.com/caddy


DIAGRAMS

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
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