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We connect and protect

TDH trapetsformad dackhangare

DESIGN

Enkel montering

Anvand fyrkantmutter THHM och insnappning om gangad

anslutning behovs

Anvands med TDHP perforeringsverktyg for att stansa hal
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SPECIFIKATIONER

Table 1/2
Katalognummer Artikelnumme E- Material Yta Halstorlek 1 Halstorlek 2

r nummer (HS1) (HS2)
TDH 179920 1511535  Fjaderstd nVent CADDY 6.8 mm 14 mm
[ Armour

Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer E-nummer Halstorlek 3 (HS3) D.
TDH 179920 1511535 10 1/2mm 50 mm Max
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efstdh
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efstdh
https://www.nvent.com/caddy

DIAGRAMS
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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