\/

TS
ﬂ\/ent | CADDY We connect and protect

VDF TORX tra-till-metall skruv med TORX®

huvud

DESIGN

Traskruv med anslutande M-ganga

TORX®-skalle
SPECIFIKATIONER
Table 1/2

Katalognummer  Artikelnummer Material Yta Skruvdiameter (Sc) Langd (L) A.
VDFM10050 593560 Stal Elférzinkat 10 50mm 30 mm
VDFM10060 593330 Stal Elférzinkat 10 60mm 30 mm
VDFM10080 593340 Stal Elforzinkat 10 80mm 40 mm
VDFM10100 593350 Stal Elforzinkat 10 1700mm 60 mm
VDFM10100S4 400482 Rostfritt stal, 304 (EN 1.4301) 10 1700mm 55 mm
VDFM10120 593370 Stal Elforzinkat 10 120mm 60 mm
VDFM10150 593570 Stal Elférzinkat 10 150mm 60 mm
VDFM12120 400403 Stal Elférzinkat 12 120mm 55 mm
VDFM8050 593270 Stal Elforzinkat 8 50mm 40 mm
VDFM805054 400477 Rostfritt stal, 304 (EN 1.4301) 8 50mm 28 mm
VDFM8060 593280 Stal Elforzinkat 8 60mm 30 mm
VDFM8070 593290 Stal Elforzinkat 8 70mm 30 mm
VDFM8080 593300 Stal Elforzinkat 8 80mm 40 mm
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Katalognummer
VDFM8080S4
VDFM8100
VDFM8120
VDFM8150

VDFM8200

Katalognummer
VDFM10050
VDFM10060
VDFM10080
VDFM10100
VDFM10100S4
VDFM10120
VDFM10150
VDFM12120
VDFM8050
VDFM805054
VDFM8060
VDFM8070
VDFM8080
VDFMB080S4
VDFM8100
VDFM8120
VDFM8150

VDFM8200

Artikelnummer Material

400478

593310

593400

593410

593420

Rostfritt stal, 304 (EN 1.4301)

Stal
Stal
Stal

Stal

Table 2/2

Artikelnummer
593560
593330
593340
593350
400482
593370
593570
400403
593270
400477
593280
593290
593300
400478
593310
593400
593410

593420

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Yta

Elforzinkat
Elforzinkat
Elforzinkat

Elforzinkat

Skruvdiameter (Sc) Langd (L) A.

8

8

18 mm

18 mm

30 mm

30 mm

40 mm

50 mm

50 mm

30 mm

170 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

30 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

80mm 40 mm

1700mm 40 mm

120mm 50 mm

150mm 45 mm

200mm 50 mm

TORX®

125

T25

T25

T25

T25

125

125

T30

T25

T25

T25

125

125

125

125

T25

T25

T25

Ingen HEX nar langd ar 50,0 mm.

Inget TORX®-huvud med de rostfria skruvarna.
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.

North America Europe Europe APAC
+1.800.753.9221 Netherlands: Germany: Shanghai:
Option 1 — Customer Care +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technical France: Other Countries: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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