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Kopplingslada av stalplat, STE

nVent HOFFMAN-kopplingslador av stalplat med IP66-
klassificering i STE-serien ar tillgangliga i lager i manga
olika storlekar. Skap av stalplat ar Iampliga for krdvande
inomhusmiljoer. IP66-klassificeringen innebar att vatten
och damm inte kan trdnga in i skapet, ser till att
elutrustning och -komponenter forblir sékra och innebar
att du undviker fel och onddig stillestdndstid. Den smala
skdpkonstruktionen sparar utrymme och 180-
gradersdorrgangjarnet innebar enkel dtkomst for
anvandare och rutinunderhall. Skdpen har dven ett
standardlas for sékerhet.

DESIGN

Material: 1,2 mm stalplat.

Kapsling: Bockad och somsvetsad. Fyra 8,5 mm-hal for vaggmontering. Fyra M6 x 13 mm-bultar for montering pa
bottenprofil/montageplat.

Dorr: Med slitstarka Zamak-gangjarn som oppnas 180 grader kan den lattmonterade dorren installeras for antingen
vanster- eller hégerhdangning. Formsprutad polyuretanpackning for séker tatning.

Packning: Formsprutad polyuretanpackning.

Las: nVent HOFFMAN anpassat Zamak dubbelbit-lds pd 3 mm, med 90 graders rorelse och ett antivibrationssystem.
Jordning: M8x18 mm jordbultar i kapsling och hélje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Leverans: Kapsling, dorr, gdngjarn, 1&s, plast dubbelbit-lds med 3 mm nyckel samt monteringsaccessoarer.

Du maéste bestélla montageplaten (BMP), DIN-profilerna (BDR) och montageprofilerna (BPP) separat for att kunna slutféra
installationen.

Material: Stalplat
Yta: Pulverlackerad
Farg: Ljusgra

Fargkod: RAL 7035
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SPECIFIKATIONER

Katalognummer
STE151508
STE151512
STE202008
STE202012
STE203012
STE301508
STE301512
STE302008
STE302012
STE303012
STE402008
STE402012
STE403012

STE404012

VARNING

Héjd

150mm
150mm
200mm
200mm
200mm
150mm
150mm
200mm
300mm
300mm
200mm
200mm
300mm

400mm

Bredd

150mm

150mm

200mm

200mm

300mm

300mm

300mm

300mm

200mm

300mm

400mm

400mm

400mm

400mm

Djup
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
120mm

120mm

Tjocklek

1

1

.2mm

.2mm

.2mm

2mm

.2mm

.2mm

.2mm

2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

nVent produkter ska installeras och anvandas endast s som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encste151508
https://devinstance.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encste151512
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encste403012
https://devinstance.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encste404012
https://www.nvent.com/hoffman

